P DAIKIN

SPLIT-KLIMAGERATE
Komfort zu Hause

Kihlen und Heizen mit Luft-Luft-Wérmepumpen



Maximaler Komfort.
Entwickelt fUr hdochste
Anspruche.

Bei DAIKIN ist Qualitat eine Lebenseinstellung

Wir nennen das,Kodawari”: das japanische Bekenntnis zu Handwerkskunst und Sorgfalt bis ins
kleinste Detail. Mit mehr als 100 Jahren Innovationsgeschichte trifft japanische Ingenieurskunst auf
regionale europdische Fertigung und schafft so Losungen, die auf Ihr Zuhause und lhren Lebensstil
zugeschnitten sind.

Unsere Warmepumpen nutzen Umgebungswarme aus der AuBBenluft und benétigen zusatzlich
Strom fiir den Antrieb. Wie hoch der Anteil der Umweltwarme ist, zeigt der SCOP-Wert Ihres Geréts
(S.30-31). Bei einem SCOP von 5,15 (FTXA25, durchschnittliches Klima, EN 14825) erzeugt das Gerat
im Jahresmittel rund 5 kWh Wérme aus 1 kWh Strom.
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Niedrige Energiekosten

dank optimalem Betriebsver-
halten, hoher Energieeffizienz

und energiesparenden Funktionen

Hochste Raumluftqualitat
aufgrund einzigartiger Filter-
2 techniken (z. B. Flash Streamer)

Innovative Technologie mit
3 hochster Zuverlassigkeit

8 Grunde
fUr ein DAIKIN g eme
Split-Klimagerat

DAIKIN ist der weltweit fUhrende Hersteller

von Klimasystemen. Unsere breite Produktpalette F'eTibe' Iund erweiterbar:
. ‘ . . Multi-Split-Syst
bietet Innen stets die optimale Heiz- und LHopToysteme zum
5 Anschluss von bis zu

Klimaldsung fur Ihre individuellen Anforderungen. fanf Innengeriten sowie
einem Warmwassertank an
ein AuBBengerat

6 Fertigung nach héchsten
Quialitatsstandards — von
den Bauteilen Uber die
Verarbeitung bis hin
zum Herstellungsprozess

Hochster Komfort dank
intelligenter Sensoren

8 (z. B. Bewegungssensor), ~ -
3D-Luftstrom oder Kaminlogik - -

Optische Eleganz durch
unverwechselbare, ‘W’
preisgekronte Designs

)
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Immer Top-Leistung und
hohe Energieeffizienz

Eine Klimaanlage sorgt fur Komfort zu jeder Jahreszeit: Ob es drau8en sehr heil$ oder
sehr kalt ist, Sie erwarten von lhrer Klimaanlage ein optimales Betriebsverhalten.
Unsere Gerdte mussen in Tests ihre Leistungsfahigkeit unter allen erdenklichen
Wetterbedingungen beweisen.

Effizientes Heizen mit der Luft-Luft-Warmepumpe nepurd
der Baureihe Nepura
-30°

Die Baureihe Nepura wurde speziell fir den optimierten Heizbetrieb entwickelt und
bietet zuverldssige Betriebsmoglichkeiten auch bei extremen Aulentemperaturen
(bis zu -30 °C). Und dank der innovativen Kaminlogik sorgt sie fir eine gleichmafRige
sowie effiziente Warmeverteilung in Ihrem Zuhause. Eine Nepura Version ist fur fast
alle unsere Klimagerate-Serien verfugbar.



Was ist eine Luft-Luft-Warmepumpe?

Warmepumpen entziehen der AuBenluft auch bei niedrigen Temperaturen Warme.
Das Kaltemittel verdampft im Warmetauscher des AuRengerdts und nimmt dabei
Warme auf. Wenn Sie lhren Finger befeuchten und auf die feuchte Stelle pusten,
trocknet die Feuchte und an der Stelle entsteht ein Kéltegefihl. Dieses Kéltegefuhl
entsteht durch das gleiche Prinzip: Verdampfung entzieht Warme.

Der Verdichter sorgt dafirr, dass die Gasmolekdile anschlieBend zusammen mit der
Warmeenergie komprimiert werden. Dies erhoht die Temperatur des Gases, dhnlich
wie beim Aufpumpen eines Fahrradreifens. Im Verdichter einer Warmepumpe erhoht
sich die Temperatur des Gases auf ein Vielfaches der Temperatur der AuBenluft. Im In-
neren lhres Hauses gelangt das verdichtete Gas dann in den zweiten Warmetauscher
und trifft dabei auf eine Fldche, die kélter als das Gas ist. Das Gas wird wieder flUssig
und gibt dabei Warme ab.

Im Kihlbetrieb sind diese Funktionen vertauscht: Die Warme wird aus dem Gebaude,
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also nach drauf8en transportiert.
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Was sind die Vorteile eines
Wandgerats?

Wandgeréte sind einfach zu installieren und wirken oft weniger
storend als Truhengeréte. Sie fligen sich dezent im oberen Bereich der
Wand ein und treten somit nicht in Konkurrenz zu der Inneneinrich-
tung des Raumes. AuBBerdem nutzen sie optimal die naturliche Luft-
zirkulation (kihlere Luft fallt nach unten) und sorgen fur eine zugfreie,
gleichméalBige Raumtemperierung.

DAIKIN bietet Ihnen eine gro3e Auswahl an Wandgeréten fur jede
RaumgréBe und jedes Budget. Unsere Produktpalette reicht von
hocheffizienten Design-Geraten bis zu kostengtnstigen Gerdaten mit
ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Was sind die Vorteile eines
Truhengerats?

Truhengerate lassen sich einfach installieren und sind insbesondere fur
beengte Raume, wie beispielsweise Dachbdden mit niedrigen Decken,
geeignet. Durch den bodennahen Auslass der erwdrmten Luft und
den daraus resultierenden Konvektionseffekt sind Truhengeréte ideal,
wenn die Heizfunktion hdufig genutzt wird. Ob fur gro3e oder kleine
Raume, wir haben garantiert das richtige Gerét fir Ihr gewlnschtes
Raumklima.

Unser Truhengerat ist kompakter als Niedertemperatur-Heizkdrper
sowie halbverdeckt in die Wand einlassbar. Und mit dem Luftauslass in
Bodenndhe erzeugt es sogar einen FulSbodenheizungseffekt — fiir ein
Maximum an Komfort und Warme zum Wohlfuhlen.



Top-Luftqualitat in Innenraumen
dank einzigartiger Filterung

Bei Luftverschmutzung denkt man selten an Innenrdume. Da sich hier die Auswirkungen erst
langfristig bemerkbar machen, schenkt man ihnen oft zu wenig Beachtung.

Je nach Produktreihe bieten wir in unseren Klimaanlagen verschiedene Filtertechniken an:
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Flash Streamer Photokatalytischer Silberallergen- Luftfilter Selbstreinigender
Titan-Apatit-Luftfilter und Luftfilter Filter
Ururu Sarara . . . .
Stylish . . . o
Emura . . . .
Perfera . . o o
Comfora . . .

* Die Wirksamkeit der patentierten DAIKIN Streamer Technologie wurde in einem wissenschaftlichen Test bestatigt. Mehr als 99,9 % der neuartigen Coronaviren
(SARS-CoV-2) waren nach dreistiindiger Bestrahlung erfolgreich inaktiviert. Die Studie wurde von DAIKIN Industries Ltd. in Zusammenarbeit mit Professor
Shigeru Kyuwa vom Department of Biomedical Science der Universitdt Tokio und einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Shigeru Morikawa
vom Department of Microbiology der Okayama University of Science durchgefiihrt. Die hier beschriebenen Testergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die
Wirksamkeit der Flash Streamer Technologie in den durchgefuihrten wissenschaftlichen Tests. Die mit Flash Streamer Technologie ausgestatteten DAIKIN Produkte

konnen sich auf die tatsachliche Nutzungsumgebung unterschiedlich auswirken.



Die verschiedenen Filtertypen entfernen
GerUche, Allergene und Staub:

Gerliche Allergene  Staub

Der Flash Streamer arbeitet mit

90 % unserer Zeit
. . Elektronen, die chemische Reaktio-
Ve r b rl n g e n Wl r nen auslésen. So macht er Allergene,

Flash Streamer wie Pollen oder Schimmelsporen, . .
unschédlich, neutralisiert unangeneh-

d rl n n e n o D | e LUft | n ;ﬂe (éerUcLht? und sorgt fur bessere,
rischere Luft.
Innenraumen ist Photokatalytischer

Titan-Apatit- Zersetzt stérende Gerlche, z. B. von

Zwel_ blS fu nfm a | Luftfilter Tabakrauch oder Haustieren.

starker verunreinigt Silberallergenfilter "219% Alegene we & Pollen ein .
als die AuBBenluft.

Entfernt Staubpartikel aus der Luft
Luftfilter und sorgt so stetig fur frische Luft.
Der Luftfilter entfernt Staubpartikel
aus der Luft, wahrend die integrierte
' Burste den Filter in regelmaRigen Ab- .
Filter standen automatisch reinigt. So sorgt

dieses System stetig fur frische Luft.

Selbstreinigender

Um die Luftqualitdt noch weiter zu verbessern, kénnen die Klimaanlagen mit unseren Luftreinigern mit Streamer Technologie kombiniert
werden. Wenn Sie nur die Heiz- oder Kihlfunktion brauchen, reicht eine Klimaanlage aus. Falls Ihnen zuséatzlich zum Heizen oder Kiihlen auch
perfekte Luftqualitdat am Herzen liegt, sollten Sie die Klimaanlage mit einem Luftreiniger kombinieren.

=2 + ¥3J |

= Kahlen
= Heizen = Luftreinigung durch Entfernung von bis zu 99,97 % der Feinstaub-
= Luftreinigung durch Entfernung von partikel mit einer Gré3e von 0,3 um

Geriichen, Allergenen und Staub = Befeuchtung

f, Flash Streamer
— | ] |

D STREAMER

Luft-
reinigung

o 7
verunreinigte * i % saubere

) Luft
Patentierte

Flash Streamer
Technologie
Die Streamer
Technologie von
DAIKIN inaktiviert Kontakt Zyklus Reinigung Der Luftreiniger ist
mehr als 99,9 % Einfangen von Zyklus der Elektronen- Reinigung und Re- immer voll leistungsfahig
der Coronaviren Schadstoffen entladung generierung der Filter - ohne Einbuf3en bei der
(SARS-CoV-2).* Reinigungskraft.




Bereit fUr die Zukunft mit innovativen
Technologien

Zuverlassigkeit — am Beispiel der Baureihe Nepura

Fur einen reibungslosen Betrieb bei Temperaturen bis =30 °C verflgt die Baureihe Nepura Uber folgende Verbesserungen:
= GroRerer Verdichter fur komfortables Heizen und stets bedarfsgerechte Leistung

= Optimierung fir weniger Abtauzyklen

= Langere Rohrleitungs- und AblaufanschlUsse fur eine einfachere Installation

= Frei hdangender Warmetauscher, kein Heizkabel erforderlich

- =
e T i = Ein speziell gestaltetes Bodenblech ermdglicht ungehinderten Wasserabfluss
: AT gt = | = Geschmolzenes Eis kann ungehindert abflieBen
it . g, |

= Verhindert Eisbildung zwischen Beinen und Halterungen

I Ulkﬂﬂeﬁt’fér’nit fffffff = Vibrationsdampfer fir schwingungsarmen Betrieb

"l""T #ﬁ f

Ein besseres Kaltemittel fur Ihre Luft-Luft-Warmepumpe

Die globale Erwdrmung ist eine Tatsache. Kaltemittel tragen — wenn auch in geringem Maf — dazu bei. Die logische Konsequenz
muss sein, eine Alternative zu den bestehenden Kéltemitteln bereitzustellen.

Mit R-32 haben wir uns fir die beste aller Méglichkeiten entschieden: R-32 hat im Kuhl- sowie auch im Heizbetrieb die beste Perfor-
mance. Darliber hinaus benétigt R-32 weniger Strom, 30% weniger Fillmenge und hat immer noch eine hohere Leistungsabgabe.

Wenn man das 77 % geringere GWP im Vergleich zu R-410A (unter Bertcksichtigung der Fullmenge) betrachtet, wird unter dem
Strich klar, dass es derzeit keine Alternative zu R-32 gibt.



Beste Konnektivitat dank Onecta App
mit Sprachsteuerung
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() amazon alexa

Stelle die Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad ein!

In Ordnung. Wohnzimmertem-
peratur auf 21 Grad eingestellt.

Mit der Onecta App kénnen Sie Ihr Klima-/Heizungssystem tber Ihr Smartphone steuern.

Bedienung von DAIKIN Systemen via Sprach-
steuerung

Kompatibel mit der Sprachsteuerung von Amazon
Alexa und Google Assistant

Hilfreich bei der Programmierung von Betriebsart,
Raumtemperatur, Abwesenheitsmodus ...

Regelung von Raumtemperatur und Warmwasserbe-
reitung, Aktivierung des Powermodus flr eine schnel-
le Erwdrmung gré3erer Mengen an Warmwasser

Fur Split-, Heizungs-, Sky Air und VRV 5 Geréte

V' bDAIKIN

O




Hochster Komfort dank intelligenter
Sensoren

? Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor der Stylish erkennt die Temperatur von Boden und
Wanden und schafft so ein noch komfortableres Raumklima.

Intelligenter Bewegungssensor fur
zugluftfreien Komfort

Der Sensor vermeidet, dass der Luftstrom auf Personen gerichtet wird, und schaltet das Gerat sogar in
den Energiesparmodus, wenn sich keine Personen im Raum befinden.

3D-Luftstrom

S Verteilt warme oder kalte Luft durch kombinierten vertikalen und horizontalen Auto-Swing bis in die
Ecken auch grofRer Rdume.

& Kamin-Logik
( ‘ Bei Montage nahe einer Warmequelle (z. B. Kamin oder Ofen) lauft der Lifter nach Erreichen der

Solltemperatur fur eine gleichmalSige Temperaturverteilung im gesamten Haus weiter.

(Trifft nur fur die Nepura Wandgerate DAIKIN Emura, Stylish und Perfera zu.)
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Unverwechselbare, erstklassige Designs

Unsere Ururu Sarara, Stylish und DAIKIN Emura Innengerdte sind mehrfach fir ihren innovativen Look
und ihre Funktionalitat ausgezeichnet worden.

Z

reddot design award
Ururu Sarara winner 2013

Stylish in Weif3 Stylish in Silber \/ @

DESIGN
GOOD AWARD

2018 reddot award 2018
DESIGN winner

Stylish in Schwarz

. W o

GOOD DESIGN

DAIKIN Emura in Mattwei DAIKIN Emura in Silber AWARD 2022 @
-

BEST [N

- 100 2022 reddot winner 2022

DAIKIN Emura in Mattschwarz




Finden Sie fur lhre BedUrfnisse
das richtige DAIKIN Gerat

stylish T b

Preisgekrontes, ultrakompaktes Design in

drei Farbvarianten (erganzt um finf neue Dﬂgﬂ
Frontblenden) trifft auf ausgezeichnete

Funktionalitat.

STREAMER

nepura %

— e — Auch als Nepura Version erhéltlich -30°
Details siehe S. 14. [D

Technische Daten siehe S. 30.

pot Ururu
Sarara
- . Exakte Steuerung des Raumklimas mit =
o Be- und Entfeuchtung, Luftreinigung é“' OO
und Bellftung; mit héchsten Effizien- 3 HUMIDIFY

zwerten im Heiz- und Kihlbetrieb.

Details siehe S. 16.
Technische Daten siehe S. 30.

STREAMER

]

(20

DAIKIN Emura

Design, das fur sich selbst spricht,

hervorragende Effizienz und viele ;}g;
Funktionen fir besten Komfort.

STREAMER

Auch als Nepura Version erhiltlich nepura %
-30°
Details siehe S. 18. m =

Technische Daten siehe S. 30.




Perfekte Heizleistung auch
an sehr kalten Tagen

Viele unserer Gerate sind auch als Nepura Version
erhéltlich. Fur einen reibungslosen Betrieb bei
AuBentemperaturen bis =30 °C.

w
Nepura 30

1
®
)

-r Oj\\ [D

oerfera fop

Diskretes, modernes Design flr optimale ~

Effizienz und besten Komfort dank intelli- \(@ }g 0

gentem Bewegungssensor. ' :

Auch als Nepura Version erhaltlich nepura EJ ?%i
-30°

e
Details siehe S. 20. ﬂ {;\6

Technische Daten siehe S. 31.

comfora

Das diskrete Wandgerat mit hoher

Effizienz und bestem Preis-Leistungs- \@ %
Verhltnis. ' :

Auch als Nepura Version erhiltlich nepurd ?%?
Details siehe S. 22. -30°
Technische Daten siehe S. 31.

T p@ﬂc@ f® Truhengerat

' Moderner Look, extra leise und Uberra-
|

=R
gende Heizleistung dank einzigartiger
Heizfunktionen. [D@ \(@ (i

* -

-

Auch als Nepura Version erhéltlich nepura 5%?
Details siehe S. 24. -30°
Technische Daten siehe S. 31.



DAIKIN Stylish — das stylishe Wandgerat

fur noch mehr Komfort

Die erstklassige Klimalosung

= Erhéltlich in 3 Gehdusefarben (Weil3, Silber und Schwarz) mit farbgleicher Frontblende -

jetzt ergdnzt um fiinf neue Frontblenden fir noch mehr Gestaltungsfreiheit.
= Dezentes, platzsparendes Design mit abgerundeten Kanten
= Sehrflaches Gerat, eines der kompaktesten Gerdte auf dem Markt

Preisgekrontes Design

Fur ihr innovatives AuBeres und ihren Funktionsumfang wurden die Geréate ,Stylish”
mit dem Red Dot Design Award, dem Good Design Award und dem iF Award ausge-
zeichnet.

Ausgekllgelte, effiziente Konstruktion

= Intelligente Sensoren fiir optimale Leistung

= Coanda-Effekt fur bestmogliche Temperaturverteilung im Raum Optimierter Lifter
fur hohe Effizienz bei gerduscharmem Betrieb

= Komfortabler und energieeffizienter dank moderner Technologie

Frische, saubere Luft

Stylish sorgt mit der Flash Streamer Technologie von DAIKIN fir beste Raumluft-
qualitat, indem das System Staub, Bakterien, Viren, Partikel, Allergene und Gerlche
beseitigt.

14
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DESIGN

reddot award 2018 GOOD %%RD
winner DESIGN
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STREAMER




Der neue Lfter sorgt fur gleichméRige Schallabstrahlung und ein geringes Betriebsgerausch.

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor unterteilt die Raumoberflache in
64 Quadrate, um ihre Temperatur genau zu bestimmen.

Der Coanda-Effekt

Wie bei der Ururu Sarara sorgt der Coandd-Effekt auch
hier durch optimalen Luftstrom fur komfortables Raum-
klima. Spezielle Lamellen gewéhrleisten einen fokussier-
teren Luftstrom fUr eine bessere Temperaturverteilung
im ganzen Raum.

Stylish variiert das Luftstromprofil abhangig davon, ob
der Raum geheizt oder gekuhlt werden muss. Im Heiz-
modus lenkt das Gerat die Luft mit zwei Lamellen nach
unten (vertikaler Luftstrom), im Kihimodus nach oben
(Deckenluftstrom).

Durch diese beiden Luftstromprofile vermeidet Stylish
Zugluft und sorgt fur stabilere, komfortablere Raum-
temperaturen.

Gerauscharmer Betrieb

Ein verbesserter Liifter — entwickelt speziell fiir das kompakte Design-
gerat — bietet eine optimierte Luftstromfihrung sowie eine erhohte
Energieeffizienz und einen gerduscharmen Betrieb.

Stabile Raumtemperaturen

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor der Stylish erkennt
die Temperatur von Boden und Wéanden und schafft so ein noch kom-
fortableres Raumklima.

Nach Bestimmung der aktuellen Raumtemperatur mittels intelligentem
Thermo- und Bewegungssensor wird die Luft zundchst gleichmafig
verteilt und anschlieBend mit einem passenden Luftstromprofil warme
bzw. kalte Luft in die entsprechenden Bereiche geleitet.

Abhéngig davon, ob es im Kihl- oder Heizmodus arbeitet, nutzt das Gerat mit dem Coanda-Effekt zwei
verschiedene Luftstromprofile. Oben ist der Coanda-Effekt im Kuhmodus (Deckenluftstrom), unten im
Heizmodus (vertikaler Luftstrom) zu sehen.



Ururu Sarara
Das Beste vom Besten

Warum Ururu Sarara?

DAIKIN Ururu Sarara bietet neuartige und smarte Moglichkeiten zur Regulierung des Raumklimas.

Funf Arten der Luftaufbereitung sorgen fir optimalen Komfort. Energieeffiziente Verdichter und
Warmetauscher sorgen fiir die SCOP- und SEER-Werte der Energieeffizienzklasse A+++*.

Ururu Sarara wurde fur ihre innovative Technologie und ihr erstklassiges Design mit dem renom-
mierten Red Dot Design Award ausgezeichnet.

5 Arten der Luftaufbereitung

i 00 O %

HUMIDIFY DRY

Heizen und Kih- Im Winter sorgt Im Sommer ent- Frische Luft sogar
len fiir Komfort die Ururu-Funk- zieht die Sarara- bei geschlosse-
das ganze Jahr tion flr eine Funktion der Luft ~ nen Fenstern N
hindurch Befeuchtung der Uberschussige i\(( >>/‘
Raumluft und Feuchtigkeit.
schafft so ein
angenehmes

Raumklima ohne
zusétzliches
Heizen.

A R
D
@
reddot design award
winner 2013
Befeuchtung/ Beluftung mit
Entfeuchtung Frischluftzufuhr

o
oo
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Heizen/Kuhlen Luftreinigung




Luftreinigung und automatische
Filterreinigung fUr durchgehend
saubere und allergenfreie Luft

Flash Streamer

streamen Der Flash Streamer ldsst Schwebstoffe mittels Elektronen che-
misch reagieren. Dadurch zersetzt er Allergene wie Pollen und
Schimmelsporen, entfernt unangenehme Gertiche und sorgt so
flr bessere, sauberere Luft.

Titan-Apatit-Filter
’% Unangenehme Geruchsstoffe, z. B. im Tabakrauch oder von
Haustieren, werden zersetzt.

AUTO

Selbstreinigender Luftfilter
% Der Filter von Ururu Sarara reinigt sich taglich selbst.

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 — Gestaltung der Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++

STREAMER

Flash Streamer

-::‘:".':: PO .‘

Elektronen

Titan-Apatit-Filter

Geruchsstoffe

Entfernen geféhrlicher Stoffe

Luftfilter

saubere
Luft



DAIKIN Emura
Form. Funktion. Design.

T W

Design, das fur sich selbst spricht

Die DAIKIN Emura verfolgt eine Designphilosophie: Die geschwungene Blende gibt dem
Innengerat diese einzigartige und zeitlose Kontur, die einen eleganten Schattenwurf auf die
Geratefront zaubert. Das Innengerat und die jeweils farblich abgestimmte Fernbedienung
bestechen durch ihr hochwertiges Finish. Sie fiigen sich diskret in jedes Wohnumfeld ein. Sie
sind in den Farben Mattweil3, Silber und Mattschwarz erhaltlich.

HoOchste Effizienz

Die DAIKIN Emura kombiniert Bestleistung mit hochster Effizienz und schafft so ein angeneh-
mes Raumklima zu niedrigen Energiekosten. Dank Warmepumpe mit Bluevolution Technologie
und hocheffizientem Verdichter werden muhelos Effizienzklassen von bis zu A+++* im Kihlen
und im Heizen erzielt. Das zukunftsweisende Kéltemittel R-32 erhoht zudem die Energie-
effizienz bei zugleich reduzierten CO,-Emissionen.

18
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reddot winner 2022 2022 1 0 0

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 — Gestaltung der
Kennzeichnung 2019, auf einer Skala von D bis A+++



Gonnen Sie sich maximalen Komfort!

Durch den intelligenten Thermo- und Bewegungssensor und speziell entworfene
Luftleitlamellen schafft die DAIKIN Emura ein noch komfortableres Raumklima mit
perfekter Luftverteilung. Durch eine spezielle Heiz-Boost-Funktion wird auldem die
gewdinschte Raumtemperatur schneller erreicht.

Unerhort leise

Ein speziell gestalteter Lifter sorgt dafiir, dass Sie Ihr perfektes Raumklima auch unge-
stort genielen kdnnen — mit nur bis zu 19 dB(A) Schalldruckpegel im Flisterbetrieb.

Bessere Luft — einfach auf Knopfdruck

Mit dem integrierten photokatalytischen Titan-Apatit-Luftfilter und Silber-
allergenfilter sowie der Giberlegenen Flash Streamer Technologie fangt die DAIKIN
Emura Staubpartikel ein, baut Allergene ab, beseitigt stdrende Gerliche und macht
Krankheitskeime unschadlich. Geniel3en Sie bestmdgliche Raumluftqualitat mit
DAIKIN Emura.

STREAMER




ssunm Iy
. .

I

|'
TRET "IN TN I

T
ot TR [ 1]

Wandgerat Perfera
Ihr Klimamanagement

mit Zukunft

:

i

* Entsprechend Verordnung (EU) 811/2013 — Gestaltung der Kennzeichnung 2019,
auf einer Skala von D bis A+++
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Allerhdchster Komfort

Mit diesem Gerét prasentiert DAIKIN die Zukunft der
Klimatechnik: elegantes, ansprechendes Design und
beeindruckende Energieffizienzklasse (bis A+++*) ohne
jeden Kompromiss beim Komfort. Der DAIKIN Flash
Streamer garantiert beispiellos gute Luftreinigung, und
mit unserer App zur Online-Regelung haben Sie auch
von unterwegs die volle Kontrolle. Sie zeigt auch den
Energieverbrauch in verschiedenen Intervallen an. Die
dreidimensionale Luftverteilung und der intelligente
Sensor fir zwei Bereiche sorgen fiir einen perfekten, nie
stérenden Luftstrom, und das bei unglaublich leisem
Betrieb. Das R-32 Wandgerat Perfera ist die ideale Wahl
zum Wohlfuhlen in einem gemdtlichen und gesunden
Zuhause — ohne jeden Kompromiss!



Intelligent — komfortabel - leise

3D 3D-Luftstrom | :—]

Bei dieser Funktion werden vertikales und horizontales automati-
sches Schwenken so kombiniert, dass der kiihle / warme Luftstrom
bis in alle Raumecken reicht, auch in gréBeren Rdumen.

Leise im Betrieb w FIROOE B o

140 100 80 60 50 40 30 19 0O dBA)

Perfera ist mit einem speziell gestalteten Ventilator ausgestattet,

der den Luftstrom optimiert und dadurch eine hohe Energieeffizienz

bei niedrigem Schallpegel erreicht. I I

Durch die Kombination aus speziellem Ventilator und Warmetauscher .
wird eine Energieeffizienz der Spitzenklasse erreicht, und das bei Y DAIKIN

praktisch nicht zu hérenden Schallpegeln. Pssst!

Top Luftqualitat

STREAMER

Der Flash Streamer [6st mithilfe von Elektronen chemische

(i Reaktionen mit den Molekulen in der Luft aus, sodass Allergene,
stheamen wie Pollen und Pilzsporen, zerstort und unangenehme Geriiche be-
seitigt werden, und sorgt so fiir eine bessere und sauberere Luft. Flash Streamer
. cas . ° -
‘r Und der Titan-Apatit-Filter bekdmpft Gerliche, wie Tabakrauch- und B) o8 ¥, F> ° 2 F>
= Haustiergeruch. o, b ®
Elektronen Entfernen geféhrlicher Stoffe
Der Silberallergen- und Luftfilter entfernt Allergene (wie Pollen)
P aus der Luft und gewahrleistet so dauerhaft eine Zuleitung von Titan-Apatit-Filter Luftfilter
< sauberer Luft. l
Geruchsstoffe zersetzt

| l

saubere
Luft

=  Heiz-Boost

Bei aktivierter Funktion ,Heiz-Boost” heizt diese Klimaanlage Ihr Zu-
hause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen.
Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkdmmlichen Klima-
anlage (nur Mono-Split) in einer um 14 % kirzeren Zeit** erreicht.

**Testbedingung fur Heiz-Boost: BaugroBe 50, AuBentemperatur: 2 °C,
Innentemperatur: 10 °C, Einstellung Uber Fernbedienung: 23 °C
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Comfora
Diskretes, modernes Design fUr optimale
Effizienz und besten Komfort




1

Bestes Preis-Leistungs-Verhaltnis

Das preisglinstige unter den R-32 Wandgeréaten, das sich trotzdem
sehen lassen kann. Denn es passt sich aufgrund des harmonischen
Gehdausedesigns in jedes Umfeld ein und ist dabei auch noch fiir
Multi-Anwendungen geeignet.

Komfort

Dank des durch vertikale und horizontale
Schwenkautomatik erzeugten 3D-Luft-
stroms erreicht die gekuhlte bzw. erwdrmte
Luft selbst den kleinsten Winkel, auch in
groleren Rdumen.

Leistungsstarker Filter

Der Silberallergen- und Luftfilter entfernt Allergene (wie Pollen) aus der
Luft und gewéhrleistet so dauerhaft saubere Luft.

Extrem leise — nur 19 dB(A)

Flusterleiser Betrieb: Das Gerét ist im Betrieb kaum horbar. Der Schall-
druckpegel betragt lediglich 19 dB(A).
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Perfera Truhengerat
Perfekter Heizkomfort —
unernort leise

Behagliche Warme fur hochste Anspriche

Verwandeln Sie lhre Wohnung in eine Wohlfuhloase. Die ausgekltgelten Kuhl- und
Heizfeatures von Perfera passen sich perfekt an Ihre Wiinsche an.

Ein extrem leises Luftersystem mit leistungsstarkem dualem Luftstrom erwdrmt jeden Raum
gleichméaBig und schnell — und das mit sehr guten Effizienzwerten, was lhre Heizkosten

niedrig halt.

Das elegante, moderne Front-Design ist jedem konventionellen Heizkorper tiberlegen und
passt sich unaufdringlich jeder Inneneinrichtung an.
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Heiz-Boost

Uberragende
Heizfunktionen

= Heiz-Boost: Superschnelle Reaktion auf lhre
Bedurfnisse — die gewiinschte Temperatur wird
bis zu 14 % schneller* als bei herkdmmlichen
Klimaanlagen erreicht (nur bei Mono-Split-Kombi-
nationen).

= Erwdrmen des FuBbodens: Nie mehr kalte Fu3e!
Optimierte Konvektion erwarmter Luft in Fuhohe
und macht den FuSboden angenehm warm.

= Heizen plus: Eine 30-mindtige Heizkorper-
simulation erzeugt ein besonders behagliches

.. Warmegefihl.
Individuelle Luftstrom-Kontrolle
Mit dem dualen Luftstrom des Perfera Truhengerats ldsst sich die ideale Heizwirkung *Test: BaugroBe 50; Temperatur auen 2 °C,
perfekt einstellen. Die Luft wird sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet, innen 10 °C; Sollwert 23 °C

sodass sich die Warmluft sehr gleichmaBig verteilt. Wenn das Gerat im Heizmodus
lauft, bleiben lhre FiRe angenehm warm und die Warme wird gleichmé@ig im Raum
verteilt — das garantiert optimalen Komfort. Ein echtes Wohlgefthl!

FlUsterleise

Perfera ist mit einem speziell konstruierten TurbolUfter ausgestattet, der den
Luftstrom optimiert sowie besonders energiesparend und fast lautlos arbeitet.

Einfach bessere Luftqualitat

Im Flash Streamer werden durch Elektronen chemische Reaktionen ausgeldst. So
werden Allergene, wie Pollen oder Schimmelsporen, unschadlich gemacht und unan-
genehme Gerliche neutralisiert — fur bessere, frischere Luft. Der Titan-Apatit-Luftfilter
geht dabei unerbittlich gegen Gerliche, etwa von Tabakrauch oder Haustieren, vor.

STREAMER
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Multi und Multi+

y
Weniger ist mehr -

L
I
2-

Ein DAIKIN Multi-Split-System eroffnet ungeahnte Moglich- —
keiten fUr ein gemUtliches Zuhause - die platzsparende

Losung, wenn mehrere Raume mit nur einem Aul3engerat

klimatisiert werden sollen.

e

o
R
[€9)

= Weniger Platzbedarf: Nur noch ein Gerdt muss an der Fassade untergebracht werden
= Weniger Sichtbarkeit: Lediglich ein Gerat — das fallt kaum auf und Idsst sich gut versteckt anbringen
= Weniger laut: Nur ein Gerét in Betrieb ist viel leiser als zwei oder mehr Geréte

Effizient und sparsam — auch beim Heizen

= Ein groBer Verdichter arbeitet effizienter als mehrere kleine — selbst im Standby spart ein Auengerat Energie

= Kann den Einsatz Ihrer Ol- oder Gasheizung in der Ubergangszeit verringern, wenn Sie Raume mit der Warmepumpe beheizen.
Wie stark die CO,-Emissionen sinken, hdngt von Strommix und bestehender Heizung ab.

Glnstiger und schneller bei Installation und Wartung

Die Rechnung ist ganz einfach: Da Sie nur ein Aulengerat bendtigen, verringern sich Material- und Zeitaufwand fir Transport,

Montage, Inbetriebnahme sowie Wartungen erheblich.

Hohe Flexibilitat: bis zu 5 beliebige Innengerate

= Bis zu 5 Innengerédte an ein einziges Aullengerat anschlie3bar. Jedes einzelne Innengerét ist separat regelbar — auch per App

= Sie planen eventuell fir spater ein zusatzliches Innengerat? Einfach ein Auengerat mit héherer Leistung wahlen und das
Innengerdt nachtraglich anschliefen!



Mono-Split, Multi-Split und Multi+ im direkten Systemvergleich

Beispiel einer herkémmlichen Mono- Losung mit nur einem einzigen An ein Multi+ AuBengerét lassen sich bis
Split-Lésung zur Klimatisierung von Multi-Split-AuBengerat (bis zu 5 zu 4 Innengerdte + ein Warmwasserspeicher
drei Rdumen Innengerate anschliefRbar) anschliel3en

4

Innengerdte Innengerdte

AuBengerat

1

AuBengerat

Warmwasser-
speicher

e

i

Kombinieren Sie eine Multi/Multi+ Split-Warmepumpe mit bis zu finf Innengeraten.

Das Multi+ System ermdglicht dabei auch die Anbindung eines Warmwasserspeichers.

Multi+: ein einziges System fur Heizen, Kihlen und Warmwasser

Angenehme Raumtemperatur in bis zu vier Rdumen - das ganze Jahr tGber

DAIKIN bietet eine groSe Auswahl an stilvollen Innengerdten mit hohem Komfort und Funktionen zur Verbes-
serung der Luftqualitat. Der Warmwasserspeicher ist in vier GroBen (90, 120, 180 oder 230 Liter) erhaltlich
und optimal auf das Multi+ AuBengerat abgestimmt. Zwei intelligente Betriebsmodi ermdglichen eine
Anpassung an unterschiedliche Komfortanspriiche. Dank des hohen Wirkungsgrads (COP bis 2,70) und

dem Kaltemittel R-32 wird Energie effizient genutzt. i =
Die intuitive Steuerung erlaubt eine flexible Systemkonfiguration. Mit der Onecta App lassen sich Zeitpro- e

gramme, Steuerung und Uberwachung zentral fir alle Innengeréte und den Warmwasserspeicher verwalten
—auch per Sprachbefehl.

DAIKIN HomeHub — Warmwasser clever mit PV optimieren. Der DAIKIN HomeHub verbindet Photo-
voltaikanlage und Warmwasserspeicher. Uberschissiger Solarstrom schaltet automatisch die elektrische
Zusatzheizung ein — zum Beispiel ab einer Einspeisung von 1,5 kW. So wird an sonnigen Tagen gleichzeitig ?W
gekihlt und warmes Wasser bereitgestellt.
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Alles im Blick

Baugrolen und Effizienzwerte

R-32 Gerdtekombinationen mit Standard-AuBBengerdten

Typ Modell Produktname
CTXA-E?
R-32 Wandgerét Stylish
Innovatives und elegantes Wandgeréat
fir die erstklassige Klimalésung
FTXA-E@
R-32 Nepura Wandgerét Stylish FTXTA-E@
Designed for living: die Lésung %
selbst fur die kaltesten Regionen -30°
R-32 Wandgerat Ururu Sarara
Exakte Steuerung des Raumklimas mit
Be- und Entfeuchtung, Luftreinigung FTXZ-N

und Beluftung; mit hochsten Effizienz-
werten im Heiz- und Kiihlbetrieb

R-32 Wandgerat DAIKIN Emura
Erstklassiges Design flir herausragende

FTXJ-BW/BS/BB
Effizienz und besten Komfort /BS/

i
Hyl
g R-32 Nepura Wandgerat DAIKIN Emura
T Wird selbst héchsten Anspriichen FTXTJ-BW/BB
(;" gerecht: zeitlos elegant und mit ’7530
perfektem Ganzjahres-Komfort S
R-32 Wandgerit Perfera CTXM-B
Diskretes, modernes Design fiir optimale
Effizienz und besten Komfort dank intel-
ligentem Bewegungssensor
FTXM-B
R-32 Nepura Wandgerét Perfera FTXTM-B
Attraktives Wandgerat fur perfektes %
Raumklima -30°
R-32 Wandgerat Comfora
Diskretes Wandgerét fur hohe Effizienz FTXP-P
und besten Komfort
R-32 Nepura Wandgerat Comfora FTXTP-B —
Alles, was ein Wandgerét braucht - %
selbst bei extremer Kalte -30°
R-32 Truhengerét Perfera CVXM-C
Moderner Look, extra leise und
:% iberragende Heizleistung dank =
% einzigartiger Heizfunktionen ==
g FVXM-C =
S T
=
R-32 Nepura Truhengerét Perfera FVXTM-C
Unsere Kiihl- und Heizldsung mit .
Warme-FiiBe-Garantie ¥

-30°

(2) Funktionen gelten analog fr alle Stylish Farbvarianten und Modelle mit Designblenden
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FunktionsUbersicht

Wandgerite Truhengerit
frurd | DAIKINEmura
Trara
Standard | Nepura Standard | Nepura Standard Nepura Standard Nepura Standard Nepura

T am ™ - ; =

C/FTXA- = FTXTA- FTXZ-N FTXJ- FTXTJ- | C/FTXM- | FTXTM- FTXP- FTXTP- | C/FVXM- = FVXTM-

E® E2 BW/BS/BB = BW/BB B B P B C C
~ Economy-Modus . . . . . . . . . . .
§ ;i] JIntelligenter Bewegungssensor” fiir 2 Bereiche . .
é ;i JIntelligenter Bewegungssensor” fiir 3 Bereiche .
._.% Energiesparend im Standby-Modus . . . . . . . . . . .
% %) Nacht-Modus . . . . . . . o . o
= & Nur Lufterbetrieb . . . . . . . . . . .
g Selbstreinigender Filter .
& Komfort-Modus . . . . . . . . .
@ Power-Modus ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
A Automatische Umschaltung Kiihlen/Heizen . . . . . . . . . . .
E Flusterleise — bis 19 dB(A) . . . . .
"X Nahezu unhérbar . . . . . . . . .
E ('E Flusterleiser Betrieb des Innengerats J J . o o . o . . . .
5 D) schlaf-Modus .
Z%F Flusterleiser Betrieb des AuBengerits . . . . . . . . .
//), Kaminlogik . . .
[ﬂ@ Heiz-Boost . . . . . .
[ﬂ*} Heizen plus . .
0l Erwédrmen des FuBbodens . .
" wetterkompensation o) .
30" 3D-Auto-Swing (vertikal und horizontal) . . . . . . . .
D Auto-Swing vertikal . . . . . . . . . . .
§ 7. Auto-Swing horizontal . . . . . . . .
“:; @9 Automatische Liftergeschwindigkeit . . . . . . . . . . .
) Lifterstufen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
‘S Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor . . . .
#§) Coanda-Effekt . . . . o
% OO Ururu - Befeuchtung L]
% OO Sarara - Entfeuchtung o
% O Entfeuchtungsprogramm . . . . . . . . . .
o <€ Flash Streamer** . . . . . . . . .
§> ﬁ Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter L] L] . . . . . . ° . .
g 4 Silberallergen- und Luftfilter . . . . . . . .
3 ﬁ Luftfilter . . . . . . . . . . .
g | Online-Controller . . o . . . . . . . .
% N -Wochen-Timer . . . . . . . .
% N 2; -24-Stunden-Timer o . ° . . °
E ,§> Infrarot-Fernbedienung ] o . . o . . . . . °
.;'Ef é Kabel-Fernbedienung o* o* o o o* o* o KXX o* ¥
§ % Automatischer Wiederanlauf J o o . . . . . ° . °
§ &= Selbstdiagnose . . . . . . . . . . .
é &£ Multi-Split-Betrieb J . . Baugo1e 20,3535 .
g * . Garantierter Betriebsbereich bis -30 °C . . . . .

* Optional erhdltlich  ** Die Flash Streamer Technologie ist nicht fir medizinische Zwecke bestimmt.  *** Fr den Anschluss wird der Adapter KRP980B1 benotigt. (1) Wetterkompensation nur bei FTXTA-D

(2) Funktionen gelten analog fur alle Stylish Farbvarianten und Modelle mit Designblenden
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Technische Daten

Sty\lSh Ultrakompaktes Design-Gerat

h Kiihlleistung Heizleistung

CTXATSEW/S/B

FTXA20EW/S/B + RXA20A8
FTXA25EW/S/B +RXA25A8
FTXA35EW/S/B +RXA35A8
FTXA42EW/S/B +RXA42B8
FTXASOEW/S/B-+RXAS0B8

Nominal (kW)

20
2,5
34
4,2
50

2,50
2,80
4,00
5,40
5,80

Effizienz

Saisonale Effizienz (gemag EN 14825)

Kiihlen/Heizen (s Klima)  Kiihlen

Energieeffizienz-  Pdesign
klasse (kW)
Nur Multi-Split-Betrieb

2,00/2,40 8,75

@&/ @7 250/245 874

3,40/2,50 8,73

o @ 4,20/3,80 750
i/ °1500/4,00 733

SEER

Heizen

(o Klima)

SCOP/A

515

4,6

Kiihlen/Heizen
(o Klima)

Jahrl. Energiever-

brauch (kWh)

80/653

100/ 666
136 /680
196 /1150
239/1.217

Ab-
messungen
Hohex
Breite x
Tiefe
(mm)

295x798x189

Innengerat

Schalldruckpegel

Kiihlen

Heizen

Fliisterbetrieb / niedrig/
hoch (dB(R))

21/25/39
19/25/39
19/25/40
19/25/4
21/29/45
24/31/46

21/25/39
19/25/39
19/25/40
19/25/4
21/29/45
24/31/46

C/FTXA-E + RXA-A8/B8

AuBengerat
Schalldruck- Kiltemittel
pegel
Kiihlen/ Fiillmenge
Heizen Typ/GWP (kg)/
(dB(A)) tC0,-Aq.

Nur Multi-Split-Betrieb

a6/47 0,76 /0,52
49/49 | R-32/675
48/48 110/0,75

Hinweis: Leistungsdaten gelten analog fur alle Stylish mit Designfrontblenden C/FTXA-DP/Y/L/G/C (DP = Holzoptik hell, DY = Holzoptik dunkel, DL = Lederoptik, DG = Stoffoptik grau, DC = Stoffoptik tiirkis)

sty

FTXTA30EW/EB+RXTA30C

3,00

3,20

ISh Nepura Version (bis =30 °C)

@)/ @ 300/300 875

517

120/ 812

295x798 x 189

20/25/43

19/24/4

FTXTA-E + RXTA-C

48/49 | R-32/675 097/0,66

Hinweis: Leistungsdaten gelten analog fur alle Stylish mit Designfrontblenden FTXTA-FTXTA-DP/Y/L/G (DP = Holzoptik hell, DY = Holzoptik dunkel, DL = Lederoptik, DG = Stoffoptik grau)

Ururu

" sarara Perfektes Raumklima mit Frischluftzufuhr und optimaler Feuchteregulierung

B!

v

FTXZ25N + RXZ25N 10,6 /2,5/3,9 0,6/3,6/75

Kiihlleistung Heizleistung

Min./nom./max. (kW)

Effizienz

Saisonale Effizienz (gemag EN 14825)

Kiihlen/Heizen (¢ Klima)  Kiihlen

Energieeffizienz-  Pdesign
klasse (kW) S
2,50/3,50 9,54

FTXZ35N +RXZ35N (0,6/3,5/53/0,6/50/9,0 €Mt/ €8 3,50/450 9,00

FTXZ50N +RXZ50N0,6/50/580,6/6,3/94

500/560 8,60

Heizen
(2 Klima)

SCOP/A

590
573
5,50

Kiihlen/ Heizen
(o Klima)
Jahrl. Energiever-
brauch (kWh)
92/831
136 /1100
203/1.427

Ab-
messungen
Hohe x
Breite x
Tiefe
(mm)

295x798x372

DAIKIN Emura - fir hochste Anspriiche bei Design, Effizienz und Komfort

a Kiihlleistung Heizleistung

LN

FTXJ20BW/BS/BB + RXJ20A9
FTXJ25BW/BS/BB + RXJ25A9
FTXJ35BW/BS/BB +RXJ35A9
FTXJ42BW/BS/BB +RXJ42A9
FTXJ50BW/BS/BB +RXJ50A9

Nominal (kW)

20
2,5
34
4,2
50

2,5
2,8
4,0
54
58

Effizienz

Saisonale Effizienz (gemag EN 14825)

Kiihlen/Heizen (s Klima)  Kiihlen

Energieeffizienz-  Pdesign
klasse (kw)

2,00/2,40 8,75

@&/ @7 250/245 874

3,40/2,50 8,73

o a 4,20/3,80 750
i/ °1500/4,00 733

SEER

DAIKIN Emura — Nepura Version (bis =30 °C)

FTXTJ-BW/BB+RXTJ-A

30

3,0

3.2

@)/ @ 300/300 875

Heizen
(o Klima)
SCOP/A

515

4,60

Kiihlen/Heizen
(o Klima)
Jahrl. Energiever-
brauch (kWh)
80/652
100/666
136/680
196/1.156
239/1.218

120/ 812

Ab-
messungen
Hohe x
Breite x
Tiefe
(mm)

305x 900x 214

305x900x 212

Innengerat

Schalldruckpegel

Kiihlen

Heizen

Fliisterbetrieb / niedrig/
hoch (dB(A))

19/26/38
19/27/42
23/30/47

Innengerat

19/28/39
19/29/42
24/31/44

FTXZ-N 4+ RXZ-N

AuBengerit
Schalldruck- Kiltemittel
pegel
Kiihlen/ Fiillmenge
Heizen Typ/GWP (kg)/
(dB(A)) tC0,-Aq.
46/46

48/48 | R-32/675 1,34/09
49/50

FTXJ-BW/BS/BB + RXJ-A9

Schalldruckpegel

Kiihlen

Heizen

Fliisterbetrieb / niedrig /
hoch (dB(R))

19/25/39
19/25/40
19/25/41
21/29/45
24/31/46

20/25/43

19/25/39
19/25/40
19/25/41
21/29/45
24/33/46

19/24/4

AuBengerat
Schalldruck- Kiltemittel

pegel
Kiihlen/ Fiillmenge
Heizen Typ/GWP (kg)/
(dB(R)) 1€0,-Aq.
a6/47 076/0,52
49/49 R-32/675
48/48
49/49 1,10/0,75

FTXTJ-BW/BB + RXTJ-A

48/49 | R-32/675 097/0,66



O TErC Diskreter Look — top bei Effizienz und Komfort

Effizienz
oy Kiihlleistung | Heizleistung
ramay - Kiihlen/Heizen (s Klima)  Kiihlen
N nergieemnzienz- esign
g Nominal (kW) Energieefiii Pdesi R
T klasse (kw)
CTXM15B Nur Multi-Split-Betrieb
FTXM20B + RXM20A 2,00 2,50 200/230 .
FTXM25B + RXM25A9 | 2,50 2,80 | @/@8 2,50/2,40 !
FTXM35B + RXM35A9 | 3,50 4,00 3,50/2,50 9,25
FTXM42B + RXM42A 4,20 5,40 - = 420/400 8N
Al B
FTXM50B + RXM50A8| 5,00 5,80 a a: 500/4,50 755
FTXM60B + RXM60A 6,00 7,00 - - 6,00/480 690
HAH
FTXM71B + RXM71A 710 8,20 hald 710/620 | 6,20
I Nepura Version (bis =30 °C)
FTXTM30B+RXTM30A| 3,00 320 |@Hi/@8 300/300 865
FTXTM40B+RXTM40A| 4,00 4,00 |@H)/€@H7 400/380 893

I Mit bestem Preis-Leistungs-Verhaltnis

Effizienz

— Kiihlleistung | Heizleistung

. Kiihlen / Heizen (o Klima)  Kiihlen (:;:Iz:]';)

m 1' NominzAw) Energieeffizienz-  Pdesign

I | . (W) SEER SCOP/A
FTXP20P + RXP20N9 |1,3/2,0/2,6/1,3/2,5/3,5 2,00/2,20 4,65
FTXP25P +RXP25N9 [1,3/2,5/3,0 13/3,0/4,0 @] /@I 250/2,40 720 4,61
FTXP35P + RXP35N9 11,3/3,5/4,013/4,0/4,8 3,50/2,80 4,64
FTXP50P + RXP5ON8 |1,7/5,0/5,3(17/56/6,5 500/4,60 710 4,34
FTXP60P + RXP60N9 | 1,7/6,0/7,0 1,7/7,0/8,0 @HE)/<&E 6,00/4,80 6,82 4,0
FTXP71P +RXP7IN9 | 2,3/71/73 2,3/8,2/9,0 710/6,20 | 6,20 4,01

1107 Nepura Version (bis =30 °C)

FTXTP25B+RXTP25A |1,0/2,5/4,11,0/3,2/6,2 /@5 2,50/2,50 8,55 4,95
FTXTP35B+RXTP35A [1,0/3,5/4,5 1,0/4,0/6,7 €M1 /€@H; 350/3,00 851 4,85
(L 2T Truhengerat mit einzigartigen Heizfunktionen

Effizienz

Kiihlleistung Heizleistung

: Kiihlen/Heizen (s Klima)  Kiihlen
’ Homallki) Energieeffizienz-  Pdesign SEER

o klasse (kw)
CVXM20A9 Nur Multi-Split-Betrieb
FVXM25C + RXM25A9 | 2,40 3,40 ! 8,55
FVXM35C + RXM35A9 | 3,40 4,50 8N
FVXM50C +RXM50A8 | 5,00 580 | @HI/<&EY 500/400 720
ST Nepura Version (bis —30 °C)
FVXTM30C + RXTM30A |1,2/3,0/4,4/1,2/3,2/6,2 €} /@& | 3,00/3,00 7,50

Saisonale Effizienz (gemag EN 14825)

Heizen

(2 Klima)

SCOP/A

5,00
4,76
4,30
4,10

5,20
5,50

Saisonale Effizienz (gemaf EN 14825)

Saisonale Effizienz (gemag EN 14825)

Heizen
(2 Klima)

SCOP/A

4,65
4,63
4,31

4,75

Innengerdt
Ab- Schalldruckpegel
messungen
Kuhlen{ Heizen Hol.1e X Kiihlen Heizen
(o Klima) Breite x
Jahrl. Energiever- Tiefe Fliisterbetrieb / niedrig/
brauch (kWh) (mm) hoch (dB(A))
74/ 619 19/25/4 20/26/39
92/642 | 298x804x252 20/27/39
132/673 19/29/45 20/28/39
181/1.120 21/30/45 | 21/29/45
232/1.326 27/33/46 | 31/34/46
304/1.562 298x997x292 30/37/46 |33/36/45
401/2117 32/38/47 34/37/46
121/807 1295x778x272) 21/25/45 | 19/22/45
157 /967 1299x998x292 20/24/46 19/22/46
Innengerat
Ab- Schalldruckpegel
messungen
Kuhlen{ Heizen Hol.le X Kiihlen Heizen
(o Klima) Breite x
Jahrl. Energiever- Tiefe Fliisterbetrieb / niedrig /
brauch (kWh) (mm) hoch (dB(R))
97/ 663 19/25/39  21/28/39
121/728 19/26/40  21/28/40
170/ 845 |286XT10%X2 50 57 /43 21729/ 40
240/1.498 27/34/43 | -/30/38
308/1.638 30/36/45 -/32/40
a01/2166 |2>990%23 33 /37,46 -/33/ a0
102 /707
144 /866 286x770x225 21/26/43 | 21/26/43
Innengerdt
Ab- Schalldruckpegel
messungen
Kuhlen{ Heizen Hol.1e X Kiihlen Heizen
(o Klima) Breite x
Jahrl. Energiever- Tiefe Fliisterbetrieb / niedrig/
brauch (kWh) (mm) hoch (dB(R))
22/25/38 | 21/25/38
98 /693 20/25/38 19/25/38
147/847 | OOXT0XB8 025 /30 19/25/39
243/1.346 27/31/44 129/35/46

140/884 600x750x238 20/25/39

19/25/39

C/FTXM-B + RXM-A

AuBengerat
Schalldruck- Kltemittel
pegel
Kiihlen/ Fiillmenge
Heizen = Typ/GWP (kg)/
(dB(A) 1C0,-Aq.

Nur Multi-Split-Betrieb

46 /47

47/ 49 0,95/0,65
R-32/675

48/49

47/ 48 115/0,78

FTXTM-B 4+ RXTM-A

48/49 R-32/675 0,97/0,66
FTXP-P + RXP-N(8/9)
AuBengerat
Schalldruck- Kaltemittel
pegel
Kiihlen/ Fiillmenge
Heizen Typ/GWP (kg)/
(dB(A)) tC0,-iq.
46 /47 0,55/0,37
48/48 0,70/0,48
a7/49  F32/875 005/0,65
49 /49
5/52 115/0,78

FTXTP-B + RXTP-A

48/49 | R-32/675 0,97/0,66

C/FVXM-C + RXM-A8/9

AuBengerat
Schalldruck- Kltemittel
pegel

Kiihlen/ Fiillmenge

Heizen = Typ/GWP (kg)/

(dB(A) tC0,-Aq.

Nur Multi-Split-Betrieb

46 /47

49/49 | R-32/675/0,95/0,65

48/49

FVXTM-C + RXTM-A

48/49 R-32/6750,97/0,66
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